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DP27 ábrázolva

Leírás 
DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R & DP27Y belső vezérlőszelepes nyomáscsökkentő szelepek házanyaga gömbgrafitos öntöttvas. Ezek 
a termékek nem alkalmasak oxigén közegre.

Elérhető típusok

DP27 Gőz és sűrített levegő alkalmazásokra alkalmas.

DP27E Alkalmas gőz közegre. Egy mágnesszelepet tartalmaz, ami lehetőséget ad távoli elzárásra egy kapcsoló vagy 
időzítő eszközzel.

DP27G Alkalmas sűrített levegő és inert ipari gáz alkalmazásokhoz. Nitril lágy tömítésű vezérlő- és főszelepet tartalmaz. 
Megjegyzés: nem elérhető mágnesszeleppel.

 
DP27GY

Alkalmas sűrített levegő, inert ipari gázok és kritikus alacsony nyomásszabályozási alkalmazásokhoz. Nitril 
lágy tömítésű vezérlő- és főszelepet tartalmaz, és 0,2 - 3,0 bar nyomástartományú, gyengébb vezérlőrugót 
használ. Megjegyzés: nem elérhető mágnesszeleppel.

DP27R Távolról is beállítható a vezérlőmembránra adott nyomásjel változtatásával. Ez általában egy Spirax-Monnier 
nyomásszabályozó és műszerlevegő-ellátás segítségével érhető el.

DP27Y Alkalmas sterilizáló vagy kritikus alacsony nyomásszabályozási alkalmazásokhoz. 0,2 - 3,0 bar 
nyomástartományú, gyengébb vezérlőrugót használ.

Szabványok
Ez a termék teljes mértékben megfelel az EU Nyomástartó Edényekre vonatkozó Irányelv (PED) / UK 

Nyomástartó berendezések (biztonság) követelményeinek,  és  jelölést kap igény esetén.

Bizonylatolás
E termékhez rendelkezésre áll gyártóművi próbabizonylat. 
Megjegyzés: Kérjük, hogy a műbizonylatokra vonatkozó igényüket a rendeléssel egyidőben jelezzék.

Méretek és csőcsatlakozások
DN15LC - Alacsony kapacitású verzió (DP27G és DP27GY esetén nem elérhető) 

DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 és DN50 

Menetes 

BSP (BS 21 párhuzamos) vagy NPT (csak DN15-től DN25-ig)

Szabványos karimák: 

DN15 - DN50 EN1092 PN16 és PN25

DN25 - DN50 BS 10 Table H és ASME 300

Kérésre elérhető karimák:

DN15 - DN15-től DN40-ig JIS 10/16

- DN50 JIS10 és JIS16

- DN15-től DN50-ig ASME 150 

DN15 - DN20 BS 10 Table F 

DN15 - ASME 300

DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R és DP27Y 
belső vezérlőszelepes nyomáscsökkentő szelepek 

gömbgrafitos öntöttvas szeleptesttel

TI-P470-01-HU
CTLS 12-es kiadás
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DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R és DP27Y belső vezérlőszelepes 
nyomáscsökkentő szelepek gömbgrafitos öntöttvas szeleptesttel
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Nyomás-/hőmérséklet-határértékek

A terméket tilos ebben a tartományban használni

A-D-E Menetes és karimás EN1092 PN25, ASME 300 és BS 10 Table H

A-B-C Karimás ASME 150

F-F-E DP27G és a DP27GY 120 °C-ra korlátozva

G-G DP27E korlátozva 10 barg @ 190 °C

Megjegyzés: A nyomásszabályozó kúpos rugó változtatható nyomástartományt biztosít 0,2 - 17 bar g között. 
A DP27Y esetében a nyomástartomány 0,2 - 3 bar g.

Tervezési paraméterek PN25

Maximális tervezési nyomás 
A-D-E 25 bar g @ 120 °C

A-B-C 17.2 bar g @ 40 °C

Maximális tervezési hőmérséklet 232 °C @ 21 bar g

Minimális tervezési hőmérséklet -10 °C

Maximális nyomás a szelep előtt telített gőzre
ASME 150 esetén lásd fent A-B-C

DP27, DP27R és DP27Y 17 bar g

DP27E 10 bar g

Maximális nyomás a szelep előtt sűrített levegő és inert ipari gáz alkalmazásokra DP27G és DP27GY 25 bar g

Maximális üzemi hőmérséklet
ASME 150 esetén lásd fent A-B-C

DP27, DP27Y 232 °C @ 21 bar g

DP27E 190 °C @ 10 bar g

DP27G, DP27GY 120 °C @ 25 bar g

Minimális üzemi hőmérséklet
Megjegyzés: Alacsonyabb üzemi hőmérséklet esetén keresse fel a Spirax Sarco-t. 0 °C

Maximális nyomáskülönbség

DP27, DP27R és DP27Y 17 bar 

DP27G és DP27GY 25 bar g

DP27E 10 bar 

Az alábbi maximális hideg próbanyomásra tervezve: 38 bar g

Megjegyzés: Belső elemekkel a maximális próbanyomás: 25 bar g

Nyomás (bar g)
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DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R és DP27Y belső vezérlőszelepes 
nyomáscsökkentő szelepek gömbgrafitos öntöttvas szeleptesttel

TI-P470-01-HU 
CTLS 12-es kiadás

Sz. Alkatrész Anyagminőség

1 Állítócsavar Acél BS 3692 Gr. 8,8

2 Állítócsavar záróanya Acél BS 3692 Gr. 8

3 Rugóház Gömbgrafitos öntöttvas DIN1693 GGG 40.3

4 Felső rugótányér Rozsdamentes acél ASTM A351/A351M CF8M

5 Nyomásállító rugó Rozsdamentes acél BS EN 10270-3:2001 302 S 26

6 Alsó rugótányér Sárgaréz BS EN 12165 CW617N

7 Rugóház

Leszorító anyák Acél BS 3692 Gr. 8

Leszorító csavarok

Acél BS 4439 Gr. 8,8

DN15 – DN32 M10 x 95 mm

DN40 és DN50 M12 x 95 mm

8 Vezérlőmembrán Foszfor bronz BS 2870 PB102 1980

9 Vezérlőszelep kamra Gömbgrafitos öntöttvas EN JS 1025

1

2

5

4

7
6

8
11

9

311-es alkatrész 
robbantott ábrája

*14

*13

*12

11

*10

Anyagok - DP27 és DP27Y

* Megjegyzés: 
A 10, 12, 13 és14 alkatrészekhez lásd a robbantott ábrát, mivel ezeket 
a fő ábrán a vezérlőszelep szűrője kitakarja.

Sz. Alkatrész Anyagminőség

10 * Vezérlőszelep 
nyomórúd

Rozsdamentes 
acél BS 970 321 S 31

11
Vezérlőszelep 
ülék beépített 
tömítéssel

Rozsdamentes 
acél + PTFE BS 970 431 S 29

12 * Vezérlőszelep 
golyó

Rozsdamentes 
acél AISI 420

13 * Vezérlőszelep 
rugó

Rozsdamentes 
acél BS 2057 302 S 26

14 * Vezérlőszelep 
rögzítőelem

Rozsdamentes 
acél BS EN 10088-2 1995 1.4310
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DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R és DP27Y belső vezérlőszelepes 
nyomáscsökkentő szelepek gömbgrafitos öntöttvas szeleptesttel

Sz. Alkatrész Anyagminőség

15 Vezérlőszelep szűrő fedéltömítés Rozsdamentes acél BS 1449 316 S 11

16 Vezérlőszelep szűrő fedél Rozsdamentes acél BS 970 431 S 29

17 Vezérlőszelep szűrő elem Sárgaréz

18 Belső szűrő Rozsdamentes acél ASTM A240 TP 304

19 Háztömítés Rozsdamentes acél szállal erősített grafit

20 Főszelep rugó Rozsdamentes acél BS 2056 302 S 26 

21 Főszelep Rozsdamentes acél BS 970 431 S 29

22 Főszelep ülék Rozsdamentes acél BS 970 431 S 29

23 Nyomáskiegyenlítő cső Vörösréz BS 2871 C 106 ½H

24 Főszelepház Gömbgrafitos öntöttvas DIN 1693 GGG 40.3

20

24

23

21
22

25

15
16
17

18
19

19

Anyagok - DP27 és DP27Y

Sz. Alkatrész Anyagminőség

25 Főszelep 

Leszorító 
anyák Acél

 
 

BS 3692 Gr. 8

Leszorító 
csavarok

Acél BS 4439 Gr. 8,8

DN15 – DN32 M10 x 25 mm

DN40 és DN50 M12 x 30 mm
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DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R és DP27Y belső vezérlőszelepes 
nyomáscsökkentő szelepek gömbgrafitos öntöttvas szeleptesttel

TI-P470-01-HU 
CTLS 12-es kiadás

33

31

32

30

28

26

2729

Sz. Alkatrész Anyagminőség

26 Főmembrán kamra - felső Gömbgrafitos öntöttvas DIN 1693 GGG 40.3

27 Főmembrán kamra - alsó Gömbgrafitos öntöttvas DIN 1693 GGG 40.3

28 Főmembrán 

Leszorító anyák Acél BS 3692 Gr. 8

Leszorító csavarok

Acél BS 3692 Gr. 8,8

DN15 – DN32 M12 x 50 mm

DN40 és DN50 M12 x 55 mm

29 Főmembrán Foszfor bronz BS 2870 PB 102 1980

30 Főmembrán tányér Sárgaréz BS EN 12165 CW617N

31 Nyomórúd Rozsdamentes acél BS 970 431 S 29

32 Záróanya Acél BS 3692 Gr. 8

33 Szabályzó impulzuscső készlet Sárga- és vörösréz

34 Záródugó 1/8" BSP Acél Megjegyzés: Ez az alkatrész az ábrán nem látszik.

Anyagok - DP27 és DP27Y
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DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R és DP27Y belső vezérlőszelepes 
nyomáscsökkentő szelepek gömbgrafitos öntöttvas szeleptesttel

10

45
46
47

48

12

13

14

43-as alkatrész 
robbantott ábrája

43

44

49

Sz. Alkatrész Anyagminőség

10 * Vezérlőszelep 
nyomórúd

Rozsdamentes 
acél BS 970 321 S 31

12 * Vezérlőszelep 
golyó

Rozsdamentes 
acél AISI 420

13 * Vezérlőszelep 
rugó

Rozsdamentes 
acél BS 2057 302 S 26

14 * Vezérlőszelep 
rögzítőelem

Rozsdamentes 
acél BS EN 10088-2 1995 1.4310

Anyagok - DP27E
A DP27-tel megegyező alkatrészek listáját lásd a 3-5. oldalakon. 

Sz. Alkatrész Anyagminőség

43 Vezérlőszelep egység beépített tömítéssel

44 Impulzuscső egység Sárga- és vörösréz

45 Zéger-gyűrű Rozsdamentes acél 1,4116

46 Távtartó Rozsdamentes acél BS 970 431 S 29

47 Tömítés Kompozit elasztomer / rozsdamentes acél Turcon T40/AQISI 302

48 Vezérlőszelep ülék Rozsdamentes acél + PTFE BS 970 431 S 29

49 Mágnesszelep egység
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DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R és DP27Y belső vezérlőszelepes 
nyomáscsökkentő szelepek gömbgrafitos öntöttvas szeleptesttel

TI-P470-01-HU 
CTLS 12-es kiadás

Anyagok - DP27G és DP27GY

1

2

5

4

7

6
833

31

32

30

23

22

25
28

26

27

3

19

29

35
36
18

20
37

24

19

DP27G

7

8, 41
33

31

32

30

22

25
28

26

27

19

29

11
19

20

21

24

15

17

18

23

9

39
4038

DP27R

16

42

Anyagok – DP27R
A DP27-tel megegyező alkatrészek listáját lásd a 3-5. oldalakon.

Sz. Alkatrész Anyagminőség

38 Működtető kamra fedél Gömbgrafitos öntöttvas DIN 1693 GGG 40.3 

39 Működtető levegő csatlakozó Sárgaréz

40 Membrán rugó Rozsdamentes acél BS 2056 Gr. 302 S26

41 Működtető kamra tömítés Rozsdamentes acél szállal erősített grafit BS 2815 Gr. A

42 Rugótányér Sárgaréz BS EN 12165 CW617N

A DP27-tel megegyező alkatrészek listáját lásd a 3-5. oldalakon.

Sz. Alkatrész Anyagminőség

35 Vezérlőszelep kamra Gömbgrafitos öntöttvas DIN 1693 GGG 40.3

36 Vezérlőszelep egység Sárgaréz/PTFE/Nitril

37 Főszelep egység Rozsdamentes acél /Nitril BS 970 431 S29
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DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R és DP27Y belső vezérlőszelepes 
nyomáscsökkentő szelepek gömbgrafitos öntöttvas szeleptesttel

A
A1

D

E

F

B

DP27, DP27E és DP27Y

Menetes karimás Tömeg 

BS 10 H PN16/25 ASME 
300

BS 10 F ASME 
150

JIS 
10/16

Méret A A1 A1 A1 A1 A1 A1 B D E F Menetes karimás

DN15LC 160 - 130 126,6 117 120,2 122 185 406 276 130 13,2 14,0

DN15 160 - 130 126,6 117 120,2 122 185 406 276 130 13,2 14,0

DN20 160 - 150 - 133 139,4 142 185 406 276 130 13,2 14,9

DN25 180 160 160 160,0 - 160,0 152 207 430 282 148 14,2 17,2

DN32 - 180 180 180,0 - 176,0 176 207 430 282 148 - 18,2

DN40 - 200 200 200,0 - 199,0 196 255 475 297 178 - 30,2

DN50 - 230 230 230,0 - 228,0 222 255 475 297 178 - 32,2

Műszaki adatok (Mágnesszelep)

Elérhető feszültségek 220/240 ±10% Vac vagy 110/220 ±10% Vac (kérésre más is elérhető)

Frekvencia 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel
Indítási 45 VA

Üzemi 23 VA

Kv értékek
Az alábbi Kv értékek a maximális kapacitáshoz tartoznak, csak a biztonsági szelep méretezéséhez használandók. 

DN15LC DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 Átszámítás: 
Cv (UK) = Kv x 0,963
Cv (US) = Kv x 1,1561,0  2,8  5,5  8,1 12,0 17,0 28,0

Megjegyzés: Gyárilag a szelepre szerelt nyomáskiegyenlítő kapillárcső alkalmazása esetén a szelep kapacitása csökkenni fog.

Méretek / súlyok (kb.) mm-ben és kg-ban
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DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R és DP27Y belső vezérlőszelepes 
nyomáscsökkentő szelepek gömbgrafitos öntöttvas szeleptesttel

TI-P470-01-HU 
CTLS 12-es kiadás

DP27G és DP27GY
Menetes karimás Tömeg 

BS 10 H PN16/25 ASME 
300

BS 10 F ASME 
150

JIS 
10/16

Méret A A1 A1 A1 A1 A1 A1 B D E F Menetes karimás

DN15 160 - 130 126,6 117 120,2 122 185 364 234 130 12,0 12,8

DN20 160 - 150 - 133 139,4 142 185 364 234 130 12,0 13,7

DN25 180 160 160 160,0 - 160,0 152 207 388 240 148 13,0 16,0

DN32 - 180 180 180,0 - 176,0 176 207 388 240 148 - 17,0

DN40 - 200 200 200,0 - 199,0 196 255 433 255 178 - 29,0

DN50 - 230 230 230,0 - 228,0 222 255 433 255 178 - 31,5

DP27R
Menetes karimás Tömeg 

BS 10 H PN16/25 ASME 
300

BS 10 F ASME 
150

JIS 
10/16

Méret A A1 A1 A1 A1 A1 A1 B D E F Menetes karimás

DN15LC 160 - 130 126,6 117 120,2 122 185 296 166 130 12,2 13,0

DN15 160 - 130 126,6 117 120,2 122 185 296 166 130 12,2 13,0

DN20 160 - 150 - 133 139,4 142 185 296 166 130 12,2 13,9

DN25 180 160 160 160,0 - 160,0 152 207 320 172 148 13,2 16,2

DN32 - 180 180 180,0 - 176,0 176 207 320 172 148 - 16,2

DN40 - 200 200 200,0 - 199,0 196 255 364 186 178 - 29,2

DN50 - 230 230 230,0 - 228,0 222 255 364 186 178 - 31,7

DP27G és DP27GY

DP27R

A
A1

D

E

F

B

A
A1

D

E

F

B

Méretek / súlyok (kb.) mm-ben és kg-ban
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DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R és DP27Y belső vezérlőszelepes 
nyomáscsökkentő szelepek gömbgrafitos öntöttvas szeleptesttel

Megjegyzés
A fentiekben megadott kapacitások külső impulzuscsöves kialakításra vonatkoznak. Belső impulzuscső alkalmazásánál a kapacitások 
lecsökkennek. A szelep utáni kis nyomásérték esetén (0,2 - 1 bar g) a kapacitáscsökkenés 30%-os is lehet.

Alkalmazási példa
Telített gőz
Egy szelepre van szükség 600 kg/h gőzre, amely 6 barról 4 barra redukál. Keressük meg azt a pontot, ahol a 6 bar szelep előtti nyomás görbéje 
keresztezi a vízszintes 4 bar szelep utáni nyomás vonalát. Az ebből a pontból függőlegesen lefelé vetített érték adja meg bármely méretű 
nyomásredukáló kapacitását ilyen körülmények között. A DN32-es szelep a legkisebb méret, amely elegendő kapacitással rendelkezik e 
terheléshez.

Túlhevített gőz
A túlhevített gőz nagyobb fajtérfogata miatt a fenti ábrából kapott értékre korrekciós tényezőt kell alkalmazni. 55 >°C-os túlhevítés esetén a 
tényező 0,95; 100 °C -os túlhevítés esetén pedig 0,9.
A telített gőznél vizsgált mennyiségnél maradva a DN32-es szelep 740 x 0,95 = 703 kg/h-t engedne át, ha a gőz 55 °C túlhevítettséggel 
rendelkezne. 
Még mindig elég nagy ahhoz, hogy meghaladja a 600 kg/h előírt tömegáramot.

Gőz kapacitás jelleggörbék
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* Megjegyzés: 
A DP27E  használata 10 bar 
felett nem lehetséges.

*
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DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R és DP27Y belső vezérlőszelepes 
nyomáscsökkentő szelepek gömbgrafitos öntöttvas szeleptesttel
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Alkalmazási példa
A kapacitások szabad levegőre vonatkoznak (dm3/s-ban). A diagram használatát egy példán keresztül lehet a legjobban elmagyarázni. Egy 
szelepre van szükség 100 dm3/s levegőre, amely 12 bar-ról 8 bar-ra redukál. 
Keressük meg azt a pontot, ahol a 12 bar szelep előtti nyomás görbéje keresztezi a vízszintes 8 bar szelep utáni nyomás vonalát. Az ebből a 
pontból függőlegesen lefelé vetített egyenes azt mutatja, hogy a DN15LC szelep csak 57 dm3s-t enged át, ezért nem elegendően nagy, a DN15 
méretű szelep kb. 120 dm3/s levegőt képes átengedni ilyen körlümények között, és ez a helyes szelepméret választás.

Beépítési, karbantartási és biztonságtechnikai utasítások
A részletekért lásd a termékkel szállított Beépítési és Karbantartási Utasítást 
(IM-P100-05 a DP27G és DP27GY típusokhoz, vagy IM-P470-03 a DP27E, DP27R és DP27Y típusokhoz).

Megjegyzés beépítéshez: 
A belső vezérlőszelepes nyomásredukáló szelepet szűrővel és cseppleválasztóval felszerelt vízszintes csőszakaszba, a szeleptesten lévő nyíl 
által jelzett áramlási iránynak megfelelően kell beépíteni.

Rendelési példa
1 db Spirax Sarco DP27 belső vezérlőszelepes nyomáscsökkentő szelep 0,2-17 barg tartományú rugóval, EN1092 szerinti PN25 nyomásfokozatú 
karimákkal.

Sűrített levegő kapacitás jelleggörbék

DN15LC

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

N
yo

m
ás

 a
 s

ze
le

p 
ut

án
, b

ar
 g

Ka
pa

ci
tá

s 
dm

³/s
 s

za
ba

d 
le

ve
gő

Nyomás a szelep előtt, bar g



TI-P470-01-HU 
CTLS 12-es kiadás

12/14 oldal

DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R és DP27Y belső vezérlőszelepes 
nyomáscsökkentő szelepek gömbgrafitos öntöttvas szeleptesttel

Cserealkatrészek

Elérhető cserealkatrészek

Karbantartó készlet 
Tartalékkészlet általános karbantartási célokra, amely a* jelzéssel ellátott valamennyi tartalék alkatrészt tartalmazza.

Főmembrán * (2 db)  A

Vezérlőmembrán * (2 db)  B

Vezérlőszelep egység, mely tartalmazza a szűrőbetétet is *
(Vezérlőszelep kamra egység DP27G típushoz) C

Vezérlőszelep szűrő elem és fedéltömítés *
(DP27G típushoz nem szükséges)

(3 db/csomag) E, F

Csak DP27G és DP27GY típusokhoz - PTFE tömítés ( 6db) E

Főszelep egység K, L

Belső szűrő * M

Főszelep rugó N

Nyomásállító rugó (DP27R típushoz nem szükséges) 
DP27, DP27E és DP27G 0,2–17 bar O

DP27Y és DP27GY 0,2–3 bar 

Szabályozó impuzuscső egység * P

Nyomáskiegyenlítő impuzuscső egység * Q

Háztömítés * R

Vezérlőszelep blokk tömítés (csak DP27R)   R1

Rugóház / működtető kamra fedél leszorító csavarok és anyák (4 db) S

Szelepház csavarok és anyák (4 db) T

Főmembránkamra leszorító csavarok és anyák Szelepméretek 
½" - DN32 (10 db) V

DN40 és DN50 (12 db) 

Főmembrán nyomórúd és tányér egység Y

Csak DP27E típushoz

Mágnesszelep W

Mágnesszelep tekercs X1

Szelepülék és mag egység X2

Cserealkatrészek rendelése
A pótalkatrészeket mindig az "Elérhető cserealkatrészek" oszlopban megadott leírás alapján rendelje meg, és adja meg a nyomáscsökkentő 
szelep méretét és típusát.

Példa: 1 - Főszelep egység 1" Spirax Sarco DP27 típusú nyomáscsökkentő szelephez.

Tartalék alkatrészek beépítése: Lásd a termékkel szállított Beépítési és Karbantartási Utasítást. További példányok kérésre rendelkezésre 
állnak.

A „Tartalék alkatrészek csereszabatossága” a 14. oldalon található.
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DP27, DP27E, DP27G, DP27GY, DP27R és DP27Y belső vezérlőszelepes 
nyomáscsökkentő szelepek gömbgrafitos öntöttvas szeleptesttel

Tartalék alkatrészek csereszabatossága 
Az alábbi táblázat mutatja, hogy egyes méreteknél bizonyos alkatrészek csereszabatosak. Például a “Főmembrán” sorban a ½" és ¾" szelepek 
membránjai azonosak (“a”-val jelölve), a “c”-vel jelölt DN40 és DN50 szelepek főmembránjai szintén azonosak. A tartalékalkatrészek 
csereszabatosak a DP27T típusú szelep alkatrészeivel, illetve a †-tel jelölt alkatrészek csereszabatos a 37D hőmérsékletszabályozó 
alkatrészeivel.**

** Megjegyzés: Ez a DP27G lágyülékű vezérlőszelepre illetve a főszelep egységre nem vonatkozik

Menetes karimás  

Méret DN ½"LC ½" ¾" 1" 15LC 15 20 25 32 40 50

Karbantartó készlet a a a b f f a b c d e

Főmembrán a a a b a a a b b c c

Vezérlőmembrán † a a a a a a a a a a a

Vezérlőszelep kamra egység a a a a a a a a a b b

Vezérlőszelep szűrő elem a a a a a a a a a a a

Vezérlőszelep szűrő fedéltömítés a a a a a a a a a a a

PTFE tömítés a a a a a a a a a a a

Főszelep egység † a b c d a b c d e f g

Belső szűrő † a a a b f f a b c d e

Főszelep rugó † a a a a a a a a a c c

Nyomásállító rugó a a a a a a a a a a a

Szabályzó impulzuscső egység † a a a b f f a b c d e

Nyomáskiegyenlítő impulzuscső egység a a a b f f a b c d e

Háztömítés † a a a a a a a a a b b

Rugóház leszorító csavarok és anyák a a a a a a a a a b b 

Szelepház csavarok és anyák † a a a a a a a a a b b

Főmembránkamra leszorító csavarok és anyák † a a a a a a a a a b b

Főmembrán nyomórúd és tányér egység a a a b a a a b b c c
 

DP27G és DP27GY típusokhoz nem elérhető


