
특징 :

•장기 사용과 오염방지를 위한
부식방지 재질을 사용
(316L 오스텐계 스텐레스강)

•효율적인 냉각을 위한 대향류 흐름

•선택사항 :
- 위생용 샘플 입구(트라이클램프)
- 위생용 샘플 입구(트라이클램프)와
내부 코일 표면마감처리(SSC20)

사용자의 이점 :

•안전하고 정확한 샘플링

•설치하기 쉬운 완벽한 패키지 시스템
(BSP)

•컴팩트하고 정비가 필요없는 설계

보일러수의 정확한 샘플 채취

스파이렉스사코 샘플쿨러는 고온, 고압상태의 압력용기로부터 물이나 공정유체의 샘플 채취가 필요
한 경우 사용된다. 동체와 코일을 통해 샘플과 냉각수의 상호반대 방향의 흐름은 뜨거운 액체의 효
율적인 냉각을 촉진한다.

샘플쿨러는 고온의 가압된 액체가 냉각될 때 위험한 재증발증기의 방출을 방지하여 정확한 샘플을
채취할 수 있도록 한다. 쿨러는 부식방지용 오스텐계 316L 스텐레스강을 사용함으로써 오염을 최소
화하며 수명을 최대화한다.

샘플쿨러
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크기와 배관연결방법
            

냉각수
                        BSP 버전                                                       ½″BSP

             
입출구 연결

                                            NPT 버전                                                       ½″NPT

             
샘플튜브

                     BSP 버전                                                       6 mm O/D
             

입출구 연결
                  NPT 버전(¼″NPT male×6 mm O/D 스터드 커플링이 공급됨)         6 mm O/D

                                            클램프 아답터(위생용)                                           ½″트라이클램프 타입

보일러 관수 샘플링
보일러가 원하는 TDS 농도에서 운전되고 있는지를 확인하기 위해서는 보일러 관수의 샘
플을 채취하여 측정하는 것이 필요하다.
이것은 어떠한 자동화 시스템이라도 주기적으로 점검되어야 하기 때문에 자동 TDS 컨트
롤 시스템이 설치되어 있다 할지라도 실시하여야 한다.
보일러로부터 샘플을 채취할 때 압력이 감소되어 재증발증기가 발생된다. 이 재증발증기
가 응축되지 않고 대기 중으로 날아간다면 채취된 샘플은 보일러 관수 내 실제로 존재하
는 것보다 더 높은 TDS 농도를 보여줄 것이다. 정확하고 안전한 샘플을 얻기 위해서 쿨
러로부터 드레인시키기에 앞서 발생된 재증발증기를 완전히 응축시키기 위해 충분한 냉
각이 이루어져야 한다.
샘플쿨러는 즉각적인 분석을 위해 보일러 관수 샘플온도를 약 25℃로 냉각시킨다.

SCS20(샘플쿨러 시스템)
스파이렉스사코는 빠르고 쉽게 설치가 가능한 패키지로 된 SCS20 샘플쿨러 시스템을 공
급한다. 패키지는 아래의 구성품들을 포함한다.
•SC20 샘플쿨러(BSP)
•½″BSP 냉각수 입구밸브 
•¼″BSP 샘플 입구밸브 
•샘플 입구밸브를 연결하기 위한 ¼″BSP×6 mm의 스텐레스강의 평평한 면이 있는 두
개의 압축식 연결관

•샘플채취 지점에서 사용하기에 적합한 ¼″BSP×6 mm 스텐레스강의 평평한 면이 있
는 한개의 압축식 연결관

샘플 출구

스파이렉스사코는 안전작업규정의 요구에 맞는 샘플쿨러의 사용을 강력하게 추천합니다.

압축식 연결관

냉각수 입구밸브(BSP)

25.4
사각

최대 85

¼″BSP
또는
NPT

재질 : 그라포일패킹이 장착되어 있는
      물과 접촉되는 모든 부위는
      오스텐계 스텐레스강
      최대압력:400 bar g
      최대온도:350℃

재질 : 스텐레스강

재질 : 니켈 도금 황동

½″BSP
¼″BSP
또는 NPT 6 mm OD
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