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스마트 포지셔너의 진화
SP500은 사용하기 쉬운 인터페이스와 직관적인 설정 방법으로 쉽게 시운전할 수 있도록 설계된 응용처에 필요

한 모든 기능을 갖춘 스마트 포지셔너입니다. 

모든 계기에 있어서 신뢰성과 정확도는 가장 중요한 요소인데 SP500은 이러한 요소들을 새로운 경지로 이끌었

습니다. 포지셔너의 핵심 부품에 압전 소자 기술을 사용하여 제어 신호를 밸브 개도로 정확히 변환함으로써 전통

적인 포지셔너 기술과 비교했을 때 압도적인 신뢰성을 보여줍니다. 

산업계에서는 점점 더 탄소 배출을 줄이고 에너지를 절감해야 하는 필요성이 대두되고 있으며 플랜트 운전 비용

을 감소하는 방안이 각광받고 있습니다. 따라서 스파이렉스사코는 압축 공기 사용량에 대한 고객의 염려를 알아

차려 SP500의 공기 소모량을 전통 방식 포지셔너가 사용하는 양의 1% 미만으로 줄여 운전비용을 무시할 정도

로 설계하 습니다. 

SP500은 압축 공기 공급 압력의 변화와 스템의 마찰력에 따른 향을 극복하여 대응할 수 있어 공정의 안정을

보장할 수 있습니다. 

비접촉식 자석 피드백 장치는 히스테리시스를 제거하여 정확성을 보장합니다. 전통적인 피드백 레버와는 달리 혁

신적인 비접촉식 피드백 시스템은 포지셔너를 고착시키거나 측정을 부정확하게 만드는 부식에 향을 받지 않습

니다. 전체적인 설계에 사용하는 부품이 더 적어짐으로써 보다 오랜 시간 동안 신뢰성을 보장하고 정비시간을 감

소하여 생애 소요 비용을 줄일 수 있습니다. 

SP500 에너지 소모량

주요 기능 및 장점

포지셔너 타입
정상 상태 조건에서 년간 에너지 소모량 kWh, 

8000 h/년, 7 bar g 압력 조건
정상 상태 조건에서 년간 에너지 소모량 MJ, 

8000 h/년, 7 bar g 압력 조건

SP500 스마트 디지털 압전식 포지셔너 4.1 14.8

전통적 전기공압식 포지셔너 498 1,792

주요 기능

에너지 효율적
디지털 공기 제어, 제어 위치에서
거의 0에 가까운 공기 소모량

낮은 운전 비용

내장된 키보드로 프로그램 가능
빠르고 쉬운 시운전과
쉬운 밸브 성능 최적화

응용처의 요구조건에 따라
최적화한 제어 가능

첨단의 낮은 회로 저항 설계
하나의 아날로그 신호로
다수의 포지셔너 구동 가능

컨트롤러 전력 절감과
플랜트 제어 시스템과의
호환성 증대

이유 고객 이익
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