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Beschrijving 

De Spirax Sarco LC2250 is een elektronische niveauregelaar voor 
aan/uit regeling of modulerende niveauregeling van geleidende 
vloeistoffen.  De LC2250 heeft één alarmkanaal dat als hoogwa-
teralarm of laagwateralarm kan geconfigureerd worden. 
 
De regelaar is geschikt voor elektrisch geleidende vloeistoffen met 
van minimaal 5 µS/cm of 5 ppm, dit in combinatie met een LP20, 
PA20 of PA420 capaciteits-sonde. 
 
De LC2250 mag gebruikt worden in stoomketels, reservoirs etc. tot 
32 bar eff. @ 239°C. Het voorpaneel heeft een LCD display met 3 
cijfers en 5 druktoetsen.  
 
Deze unit kan geïnstalleerd worden op een DIN-rail, paneel of 
chassis. 
 

Belangrijkste kenmerken : 
- Modulerende of on/off niveauregeling met een capacitieve 

sonde. 
- Universele voedingspanning:110VAC tot 240VAC bij 50/60Hz. 
- TÜV goedkeuring 
- Alarm, instelbaar als hoogwateralarm of laagwateralarm 
- Filter voor turbulente omgeving. 
- 4-20 mA retransmissie 
- Infra-rood communicatie. 

 

Goedkeuringen 
Dit product voldoet aan de Elektromagnetische Compatibiliteits-
richtlijn 2014/30/EC en zijn eisen. 
 
De LC2250 is geschikt voor Class A omgevingen (vb. industriële 
omgevingen).  Er werd een volledige EMC assessment gemaakt, 
ref. UK Supply BH LC2250 2008. 
De regelaar voldoet aan de Laagspannings-richtlijn en voldoet aan 
volgende standaarden :  
- EN61010-1-2010 veiligheidseisen voor elektrisch materiaal 

voor meting, regeling en laboratorium gebruik. 
De LC2250 is type-getest als een niveauregelaar via het voldoen 
aan volgende standaard :  
- Vd TÜV Equipment for Water Control & Begrenzer, Water level 

100 (07.2010) 

Toepassingen 

ON/OFF regeling 
- Pompsturing of sturing magneetventiel 
- Twee alarmuitgangen 
- 4-20 mA uitgang  

Modulerende regeling 
Modulerende niveauregeling via VMD (valve motor drive of drie-
puntsturing) of via 4-20 mA signaal. 
- Twee alarmuitgangen 
- 4-20 mA uitgang  
Opm. : de 4-20 mA uitgang is enkel beschikbaar als de regelaar 
geconfigureerd is voor een VMD-sturing. 
 

 

 

 
 

Werking 

De regelaar vergelijkt het ingangsignaal met de wenswaarde of set 
punt dat ingesteld werd.  In functie daarvan wordt het uitgangsig-
naal gewijzigd. 
 

Ingangen 
De regelaar LC2250 accepteert volgende ingangsignalen : 
- Niveausonde of transmitter : 1-6 V of 4-20 mA 
- Potentiometer 1K Ohm voor VMD (valve motor dive) 

Uitgangen 
De regelaar kan geconfigureerd worden om een pomp of module-
rende regelklep te sturen. Deze heeft 2 relais uitgangen voor een 
hoog- of laagwateralarm (niet zelfcontrolerend) en heeft tevens 
een geïsoleerde 4-20 mA re-transmissie uitgang. 
 
Andere functies 
- Er kan een bijkomende filter geselecteerd worden bij turbulen-

te werkingsvoorwaarden. 
- De parameters zijn beveiligd met een paswoord. 
- De LC2250 kan via een infrarood signaal communiceren met 

nabijgelegen regelaars en parameters doorgeven naar een re-
gelaar met RS485 aansluiting.  De LC2250 is een “slave unit” 
en vereist geen speciale instelling. 
 

Opmerking : de infrarood straal niet onderbreken ! 
 

Bevestigingschroef 

Bevestigingschroef 

Grafische display 

5 druktoetsen 
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Technische gegevens van de LC2250 

Voedingspanning Voedingspanning – bereik 110VAC tot 240VAC bij 50/60Hz  

Stroomverbruik 7,5 W 

Omgeving Algemeen Enkel voor binnenshuis installatie. 

Maximum hoogte 2 000 m boven het zeeniveau 

Omgevingstemperatuur 0 à 55 °C 

Maximum relatieve vochtigheid 80% bij 31°C, lineair dalend tot 50% bij 40°C 

Overspanningscategorie III 

Vervuilingsgraad 2 (bij levering) 

3 (indien geïnstalleerd in een kast) – Minimum IP54. 

Beschermingsgraad voorpaneel IP65 

LVD (veiligheid) Elektrische veiligheid EN61010-1 

EMC Immuniteit/Emissie Geschikt voor zware, industriële locaties 

Materiaal omkasting Polycarbonaat 

Materiaal voorpaneel Siliconerubber, 60 shore 

Soldeersel Tin/lood (60/40%) 

Bedrading & klem-
menaansluiting 

Voedingspanning & signaal Klemmen Plug-in klemmenblok met geschroefde connectoren.  
(Gebruik enkel de meegeleverde connectoren, zo-
niet kan de veiligheid en keuring in het gedrang ko-
men) 

Draad 0,2 mm² (24 AWG) à 2,5 mm² (14AWG) 

Strip lengte 5 à 6 mm 

Niveausonde Type Hoge temperatuursversie 

Afscherming Afgeschermd. 

Aantal aders 3-aderig LP20/PA40, 2-aderig (LP20/PA40 4-20mA 
transducer)  

Gauge 1 à 1,5 mm² (18 à 16 AWG) 

Maximum lengte 100 m 

4 – 20 mA uitgang Type 2-aderig getorst  

Afscherming Afgeschermd. 

Aantal aders 1 

Gauge 0.23 - 1mm² (18 à 16 AWG) 

Maximum lengte 100 m  

Ingang – technische 
gegevens 

Spanning niveau Minimum spanning 0 Vdc of 1V (indien de functie OUTRANGE geselec-
teerd is) 

Maximum spanning 6 Vdc (absoluut max. = 7 Vdc) 

Ingangimpedantie 28 K Ohm 

Nauwkeurigheid 5%FSD over het volledige werkingsbereik 

Herhaalbaarheid 2,5%FSD over het volledige werkingsbereik 

Resolutie 14 bit (± 0,15 mV) 

Monsternametijd 260 Hz 

4-20 mA Minimum stroom (A) 0 mA 

Maximum stroom (A) 22 mA 

Ingangimpedantie 11 K Ohm 

Nauwkeurigheid 5%FSD over het volledige werkingsbereik 

Herhaalbaarheid 2,5%FSD over het volledige werkingsbereik 

Resolutie 14 bit (± 1 µA) 

Monsternametijd 260 Hz 
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Technische gegevens LC2250 (vervolg) 

Uitgang – technische 
gegevens 

24 Vdc voeding Maximum spanning 32Vdc (geen load, open circuit) 

Maximum stroom 25 mA 

Rimpelspanning 10 mV @264V, volle belasting 

4 – 20 mA Minimum stroom 0 mA. 

Maximum stroom 20 mA 

Spanning open circuit (max.) 19 Vdc 

Resolutie 0,1% FSD 

Maximum uitgangsbelasting 500 Ohm 

Isolatie 100 V 

Snelheid uitgangsignaal 10/seconde 

Relais Contacten 2 x SPCO (single pole changeover relais) 

Volt – max. rating 250 Vac 

Resistieve load 3 A @ 250 Vac 

Inductieve load 1 A @ 250 Vac 

Ac motor ¼ HP (2,9 A) @ 250 Vac 

1/10 HP (3 A) @ 120 Vac 

Pilot duty load C300 (2,5 A) – controle circuit 

Elektrische levensduur 3x105  of >, afhankelijk v/d load 

Infrarood Fysische laag IrDA 

Baud 38 400 

Bereik 10 cm 

Werkingshoek 15° 

Veiligheidsinformatie ogen Zie EN 60825-12 : 2007 Veiligheid laserproducten – 
overschrijdt de toelaatbare emissielimieten (AEL) 
van Class 1 niet 
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Veiligheidsinformatie, installatie en onderhoud 

Waarschuwing : Dit document bevat onvoldoende informatie om de regelaar veilig en correct te installeren.  De regelaar werkt op 
een potentieel gevaarlijke spanning.  Lees eerst de installatie instructies. 
De regelaar dient in een geschikt industrieel paneel of vuurbestendige kast ingebouwd te worden ter bescherming tegen impact en omge-
vingsinvloeden.  Minimum IP54 (EN60529). 
De regelaar kan op een DIN-rail, chassis of in een paneel ingebouwd worden. 
De installatie dient zo te gebeuren dat de invloeden van warmte, vibratie, schokken en elektrische interferentie geminimaliseerd worden. 
 
Installeer de regelaar niet buitenshuis zonder adequate bescherming. 
De regelaar niet proberen te openen.  De LC3050 is verzegeld en. er zijn geen wisselstukken of interne schakelaars. 
De infrarood straal niet onderbreken. 
 
Volgens IEE regulatie (BS7671, EN12953, EN12952 en EN50156). Ergens anders kunnen andere regelgevingen van toepassing zijn. 
Alle bedrading dient conform de geldende EN & IEC standaarden uitgevoerd te worden. 
De regelaar vereist geen specifiek nazicht, onderhoud of inspectie 
Zoals alle regelaars, en zeker bij stoomketels, dienen deze regelmatig getest en geverifieerd te worden. 
 
Algemene richtlijnen volgens de gezond- en veiligheidrichtlijn BG01 en INDG436. 

Afmetingen / gewicht (benaderend in mm & g) 

430 g 
 

 
 

Specificatie 

Niveauregelaar met universele voedingspanning, hoogwater- of laagwateralarm en infrarood communicatie.  

Bestelvoorbeeld 

Spirax Sarco niveauregelaar LC2250 
 
 
 


