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Дополнительное оборудование для 
электроприводов серии АEL5

Поставляемые типы и техническая информация
AEL5961 230 Vac Плата позиционера Потребляемая мощность 1 ВА
AEL5962 115 Vac Плата позиционера Потребляемая мощность 1 ВА

AEL5963
24 Vac  Плата позиционера 
(за исключением AEL54213 _ , 
AEL55313 _ и AEL56413 _)

Потребляемая мощность 1 ВА

AEL5964 24 Vac  Позиционер (для AEL54213 _ 
, AEL55313 _и AEL56413 _ ) Потребляемая мощность 1 ВА

AEL5951 2 дополнительных концевых 
переключателя 5 A - 230 Vac - включая переключатели, монтажный набор и PCB

AEL5952 Потенциометр обратной связи 12В, 1000 Ом для хода штока 20 - 30 мм, с монт. набором и шестернёй

AEL5952.1 Двойной потенциометр обратной 
связи 12В, 2 x 1000 Ом для хода штока 20 - 30 мм, с монт. набором и шестернёй

AEL5952.2 Двойной потенциометр обратной 
связи 12В, 2 x 1000 Ом макс. ход штока 25 мм, с монт. набором и шестернёй

AEL5952.3 Потенциометр обратной связи 12В, 2000 Ом для хода штока 20 - 30 мм, с монт. набором и шестернёй

AEL5952.4 Двойной потенциометр обратной 
связи 12В, 2 x 2000 Ом для хода штока 20 - 30 мм, с монт. набором и шестернёй

AEL5952.5 Потенциометр обратной связи 12В, 500 Ом для хода штока 20 - 30 мм, с монт. набором и шестернёй

AEL5953 Двойной потенциометр обратной 
связи 12В, 2 x 1000 Ом для хода штока 20 - 30 мм и 30 - 50 мм,

с монтажным набором и шестернёй
AEL5954 115 - 230 В Антиконденсационный нагреватель, 10 Вт
AEL5956 12-36 В Антиконденсационный нагреватель, 10 Вт

AEL5981
Плата выходного сигнала 4-20 мА 
пропорционального положению 
штока клапана

2-х проводной 4 - 20 мA (24 В макс.)

AEL5982
Плата выходного сигнала 4-20 мА 
пропорционального положению 
штока клапана 

3-х проводной 0 / 4 - 20 мA (24 В макс.)

Потенциометр должен использовать весь рабочий диапазон (около 1 оборота). Для удобства использования приводов возможна 
поставка шестерней с различным количеством зубьев. 

Запасные 
части

Шестерня 25 зубьев для AEL5 _ Для хода штока <= 20 мм
Шестерня 30 зубьев для AEL5 _ Для хода штока 20 - 30 мм
Шестерня 50 зубьев для AEL5 _ Для хода штока 30 - 50 мм
Шестерня 65 зубьев для AEL5 _ Для хода штока 50 - 65 мм
Шестерня 75 зубьев для AEL5 _ Для хода штока 65 - 70 мм

Техническая информация о приводах AEL5 находится в документе TI-P358-07.

Плата позиционера
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AEL5951 Дополнительные концевые 
переключатели

X6
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Схема электрических соединений
(Прим.: X0, X4, X5, X6, X8 и X9 соотвествуют клеммпым колодкам)

AEL5952 Потенциометр обратной связи  
AEL5953 1-й выход двойного 

потенциометра 
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Шток вытянут

Шток задвинут

Синий  Зеленый  Жёлтый

AEL5953
2-й выход двойного потенциометра

1 2         3X0

Антиконденационный нагреватель
AEL5954 110 - 250 В и AEL5956 12 - 36 В

L       N

1         2         3 1 2         3X9

Синий  Зеленый  Жёлтый

Шток вытянут

Шток задвинут

Ток от 100 мА до 5 А
Напряжение от 24 до 230 VAC/VDC

Исполнение AMS

Стандартное исполнение
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Позиционер

От потенциометра
обратной связи
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Полное сопротивление
Сигнал Сопротивление
2-10 В 50 кОм
4-20 мA 100 кОм
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